
6888
IN-SITU O2-ANALYSATOR TIL RØGGAS

En ny standard for røggasanalyse
O2-analysator model 6888 til direkte montage giver en nøjagtig
måling af resterende ilt i røggassen fra forbrændingsprocesser i
eksempelvis:

> Kedler > Forbrændingsanlæg 

> Affaldsforbrænding > Proceskedler

Med korrekt iltindhold i røggasserne fra disse processer får man
optimal effektivitet og mindst mulige udslip af NOX, CO og CO2.

Den direkte monterede røggas-
analysator består af en zirconiumoxid
sensor i enden af en probe, som
stikkes ind direkte i røggassen. Da der
ikke findes bevægelige dele eller
noget prøvetagningsudstyr, så får
man en uovertruffen pålidelig
analysator, som kræver meget lidt
vedligeholdelse. Proben findes i
længder fra 90 cm til 365 cm. Tak
være et indstilleligt montagestykke,
så kan en lang sonde monteres på en
valgfri indstiksdybde. Et ekstra
kraftigt yderkappe fås til beskyttelse
mod eventuel flyveaske, som risikerer
at erodere proben. Der findes tilbe-
hør for at håndterer procestempera-
turer fra 700 til 1 050 °C. 

Kalibrering kan udføres under drift,
og det er også muligt helt at automa-
tisere kalibreringen med
magnetventiler.

Model 6888 kan repareres på plads.
Alle aktive komponenter kan 
udskiftes - filter, målecelle, varmeel-
ement og termoelement, samt alle
elektronikkort. 

6888 har al elektronik i tilslutning-
shovedet. Som tilvalg findes et to -
kanals instrument, model XI – instru-
mentet har en brugerinterface, hvor
man enkelt med en trykknap kalibr-
erer, konfigurerer og fejlsøger. 

Som tilvalg findes endvidere trådløs
kommunikation.

LET AT ANVENDE OG INTEGRERER

INDBYGGET ELEKTRONIK

Den indbyggede
elektronik står for
reguleringen af
varmelegemet og
signalhåndterin-
gen, som giver et
lineært 4 – 20 mA signal, der
repræsenterer iltindholdet i røg-
gassen. Elektronikken klarer en
omgivelsestemperatur på op til 85 °C.
Da transmitteren er integreret slipper
man for specialkabel mellem elek-
tronikken og proben. Indstilling,
kalibrering og diagnostik kan
håndteres med en HART 475 - 
kommunikationsenhed eller AMS.

Kraft og varme

Raffinaderier

JUSTERBAR INDSTIKSDYBDE

Det nye tilvalg for justerbar indstik-
slængde har længder fra 90 cm til
365 cm og det gør at ZrO2 - proben
kan placeres optimalt i røggaskan-
alen. Proben kan når som helst
justeres under drift for at undersøge
lagdeling i store kanaler.
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HELT REPARERBAR PÅ PLADS

Filter og måleceller

> Enestående nøjagtighed - ± 0,75 % af aflæst værdi eller
0,05 % O2

> Specialceller for krævende applikationer med SO2 og HCl

> Robust målecelleholder i stål beskytter varmeelementet
og termoelementet mod ravnedannelse

Xi - DISPLAY

Xi – operatørinterface er et tilvalg i form af et display med
god belysning og let anvendt sæt taster i en kapsling
(IP66), Den har to kanaler og har således interface til to
prober. Xi – elektronikken har også avancerede funktioner
som automatisk kalibrering, højere procestemperatur,
diagnostik for tilstoppet filter, støkiometriske indikation
ved reducerende tilstand og programmerbar
referenceluft. 

Der findes også et traditionelt opbygget system med en
erstatningsprobe uden elektronik, der sender et rå
millivoltsignal (mV) fra målecelle og termoelement til en
et - kanals Xi-elektronik, som håndterer regulering af
varmeelement, signalbehandling og diagnostik samt alle
kalibreringer og avancerede funktioner. Proben kan
anvendes med alle almindelige typer af elektronik.

6888 TIL STANDARDAPPLIKATIONER IN-SITU O2 ANALYSATOR TIL RØGGASSER

71A-6888 Den

MÅLESPECIFIKATIONER

Måleområde O2

indstilleligt fra 0 – 10 % til 0 – 50 %
(0–50 % O2 med Xi - elektronik)

Nøjagtighed under oxiderende forhold
± 0,75 % af aflæst værdi eller 0,05 % O2, hvilken som er størst

Mindste målbart indhold
0,02 % O2

Effekt af procestemperatur
Mindre end 0,05 % O2 ved 100–700 °C

Systemrespons på kalibrerings gas

Første reaktionstid indenfor 3 sek. T90 indenfor mindre
end otte sekunder. Respons på ændring i procesgassen
varierer afhængig af procesgassens hastighed og partike-
lindhold.

Nøjagtighed under reducerende forhold
± 0,1 % af aflæst værdi eller 0,1 % O2, hvilken som er størst

Systemrespons ved reducerende forhold
Fra oxidation til reduktion T90 på 120 sek.
Fra reduktion til oxidation T90 på 30 sek.


