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Accesorios de medición de tanques
Rosemount™

para sistemas de medición de tanques

Accesorios para el sistema de medición de tanques Rosemount, incluyendo:

■ Terminador FF Tankbus

■ Acoplador FF Tankbus

■ Módem Rosemount 2180 fieldbus

■ Módem Rosemount 3180 Enraf Bus

■ Interruptor de seguridad



Generalidades

Terminador FF Tankbus
Se requiere un terminador Tankbus en el extremo de Tankbus. El terminador externo Tankbus elimina las reflexiones de la señal en
el extremo del cable y convierte a voltaje la señal Tankbus transmitida como corriente, y así puede ser detectada por todos los
dispositivos.

No se necesita un dispositivo físico independiente que finaliza la transmisión de datos si una pantalla gráfica de campo Rosemount
2230, un transmisor de temperatura de múltiples entradas Rosemount 2240S o un medidor de nivel por radar Rosemount 5900S es
el último dispositivo en el bus.

Figura 1: Un terminador Tankbus en el extremo de Tankbus
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A. Concentrador del tanque Rosemount 2410
B. Terminador FF Tankbus
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Acoplador FF Tankbus
El acoplador de segmentos Tankbus de 6 canales está diseñado para los sistemas FOUNDATION™ fieldbus y cumple con Entidad y
FISCO. Incluye protección ajustable contra cortocircuitos de ramal y un funcionamiento integrado y conmutable a nivel eléctrico
para finalizar la transmisión de datos. El acoplador de segmentos suele utilizarse como caja de conexiones para distribuir el Tankbus
a múltiples tanques y/o transmisores.

El límite de corriente máxima de la protección contra cortocircuitos de ramal se selecciona para todos los canales mediante un
interruptor rotativo. Es posible seleccionar distintos valores de corriente, 30, 35, 45 y 60 mA, lo que permite conectar y proteger
todos los dispositivos de medición de tanques Rosemount.

Figura 2: Los acopladores de segmentos distribuyen el Tankbus a múltiples tanques o transmisores
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A. Acoplador FF Tankbus
B. Concentrador del tanque Rosemount 2410
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Módem Rosemount 2180 fieldbus
El módem fieldbus (FBM) Rosemount 2180 se utiliza para conectar una PC TankMaster al bus de comunicación TRL2. La unidad
Rosemount 2180 se conecta a la PC por medio de la interfaz RS232 o USB.

El módem fieldbus tiene luces LED para indicar si está encendido y el estado de la comunicación. Si es necesario, tiene interruptores
en el panel delantero para establecer la ganancia y la terminación. El módem se monta en un riel tipo DIN estándar con el kit de
montaje incluido en todas las entregas.

La unidad Rosemount 2180 se entrega con cables para la conexión RS232 y USB. El cable USB también suministra alimentación al
módem. Solo se necesita un cable de alimentación separado (incluido en la entrega) para la opción RS232.

Figura 3: La unidad Rosemount 2180 se utiliza para la conexión de una PC TankMaster al bus de comunicación TRL2
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Módem Rosemount 3180 Enraf Bus
Cuando se sustituye un medidor Enraf con un medidor de nivel por radar Rosemount usando emulación, es necesario configurar el
medidor Rosemount para la emulación. La configuración se realiza con el software WinSetup y requiere un módem Rosemount
3180 Enraf Bus. El modo en el que se realiza el procedimiento depende del tipo de sistema.

El módem 3180 Enraf Bus también se puede utilizar para conectar medidores Enraf directamente al software TankMaster Inventory.

Figura 4: Dispositivos Rosemount que reemplazan medidores antiguos en un sistema Enraf existente
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A. Red
B. PC TankMaster/Entis
C. Controlador lógico programable (PLC)
D. Laptop con WinSetup
E. Módem Rosemount 3180 Enraf Bus
F. Unidad de interfaz de comunicación (CIU)
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Interruptor de seguridad
El interruptor de seguridad es un disyuntor antideflagrante ubicado entre la fuente de alimentación y el concentrador del tanque
Rosemount 2410. Se recomienda el uso del interruptor para garantizar que la alimentación esté desconectada durante el servicio.

Figura 5: Interruptor de seguridad conectado al concentrador del tanque Rosemount 2410

BA

A. Interruptor de seguridad
B. Concentrador del tanque Rosemount 2410
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Información para hacer pedidos

Terminador FF Tankbus
■ Evita reflexiones/distorsiones

■ Grado de protección IP 67

Tabla 1: Información para hacer pedidos del terminador FF Tankbus

Número de artícu-
lo

Descripción del producto

05900-1000-0002 Terminación Tankbus, externa, rosca macho NPT de ½ in

Terminación para instalación externa, con montaje en una caja de conexiones o en la carcasa de campo del
transmisor, IP 67. Cumple con Entidad y FISCO.

Acoplador FF Tankbus
■ Cumple con Entidad y FISCO

■ Protección ajustable contra cortocircuito de ramal

■ Carcasa resistente de aluminio fundido

■ Grado de protección IP 67

■ Funcionamiento integrado a nivel eléctrico para finalizar la transmisión de datos

Tabla 2: Información para hacer pedidos del acoplador FF Tankbus FF

Número de artícu-
lo

Descripción del producto

05900-1000-0001 Acoplador de segmentos Tankbus con terminación integrada de encendido/apagado (on/off) y protección
contra cortocircuito de ramal seleccionables por el usuario (máx. 60 mA/ramal).

Conexiones; entrada del enlace, salida del enlace, 6 ramales M20 x 1,5. Montaje en pared, IP 67. Se entrega
con caja de conexiones. Cumple con Entidad y FISCO.
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Módem Rosemount 2180 fieldbus
■ Aumenta la distancia máxima posible entre un hub de sistema Rosemount 2460 y

una PC TankMaster

■ Tiene indicadores LED de diagnóstico en la cubierta delantera

■ Permite la conexión multipunto: un TankMaster se puede comunicar con varias
unidades Rosemount 2460

■ Proporciona opciones de montaje múltiples

Tabla 3: Información para hacer pedidos del módem Rosemount 2180 fieldbus

Número de artícu-
lo

Descripción del producto

FBM 2180 Módem fieldbus

Módem Rosemount 3180 Enraf Bus
■ Permite la configuración de un medidor de nivel por radar Rosemount para la

emulación Enraf

■ Puede conectar medidores Enraf directamente al software TankMaster Inventory

■ Cada módem se puede conectar hasta con 10 medidores Enraf

Tabla 4: Información para hacer pedidos del módem Rosemount 3180 Enraf Bus

Número de artícu-
lo

Descripción del producto

EBM 3180 Módem Enraf® Bus
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Interruptor de seguridad
■ Cuerpo y cubierta en aleación de aluminio con bajo contenido de cobre

■ Mango frontal de aluminio

■ Cubierta con tornillos de cierre de acero inoxidable

■ Orejas de fijación

■ Tornillos de tierra de acero inoxidable internos/externos

■ Revestimiento de poliéster RAL 7035

Tabla 5: Información para hacer pedidos de interruptores de seguridad

Número de artícu-
lo

Descripción del producto

05900-1000-0003 El interruptor de seguridad de alimentación CSC-216 es un interruptor rotativo de 16 A con mango de con-
trol frontal. Incluye dos adaptadores de acero galvanizado.
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Especificaciones del terminador FF Tankbus

Interfaz fieldbus

Conexión
Cable de 2 hilos, rojo+, negro-

Clasificación del voltaje
≤32 VCC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente
De -50 a + 85 °C (de -58 a +185 °F)

Temperatura de almacenamiento
De -50 a +85 °C (de -58 a +185 °F)

Especificaciones mecánicas

Área transversal del núcleo
0,75 mm²

Grado de protección
IP 67

Peso
100 g (0,2 lb)

Montaje
Rosca ½ NPT

Conformidad de directiva

Compatibilidad electromagnética

Directiva 2014/30/UE

EN 61326-1:2013
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Conformidad estándar

Compatibilidad electromagnética

NE 21:2011

Grado de protección

IEC/EN 60529

Fieldbus estándar

IEC 61158-2

Certificaciones de ubicaciones peligrosas

Certificado de examen tipo EC

DMT 01 ATEX 104 X

Grupo, categoría, tipo de protección, clase de temperatura

 II 1 G EEx ia IIC T6

Conformidad de directiva

Directiva 2014/34/UE

EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2014, EN 60079-11:2012, EN 60079-18:2015

Aprobaciones internacionales

Aprobación de IECEx

IECEx BVS 10.0022X

Aprobado para

Ex ia IIC T6 Ga

Datos de ubicaciones peligrosas

Clase de temperatura
■ T6 para temperatura ambiente: ≤60 °C

■ T5 para temperatura ambiente: ≤75 °C

■ T4 para temperatura ambiente: ≤85 °C
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Especificaciones del acoplador FF Tankbus

Especificaciones generales

Prensaestopas de especificación eléctrica
■ ENTRADA DE ENLACE 1 x M20 x 1,5 (Ø 6 a 13 mm), latón niquelado

■ SALIDA DE ENLACE 1 x M20 x 1,5 (Ø 6 a 13 mm), latón niquelado

■ Ramal 6 x M20 x 1,5 (Ø 6 a 13 mm), latón niquelado

■ Área transversal de terminal 2,5 mm²

■ Tornillo de conexión a tierra M5 x 1

Figura 6: Características del acoplador de segmentos

D

A B

CC

A. ENTRADA de enlace
B. SALIDA de enlace
C. Ramales
D. Tierra de la caja

Fieldbus estándar
IEC 61158-2

Rango de voltaje de funcionamiento
■ De 12 a 32 VCC

■ Autoconsumo de corriente ≤7 mA

■ Caída de voltaje ≤0,3 V

Protección contra cortocircuitos
≤30, ≤35, ≤45, ≤60 mA
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Aprobación Ex de acuerdo con el certificado de conformidad PTB 03 ATEX 2236

Parámetro de la entidad
■ Voltaje máximo de salida Uo ≤24 V

■ Corriente máxima de salida Io ≤250 mA

■ Potencia máxima de salida Po ≤2560 mW

■ Voltaje máximo de entrada Ui ≤24 V

■ Corriente máxima de entrada Ii ≤250 mA

■ Potencia máxima de entrada Pi ≤2560 mW

Parámetro FISCO según IEC TS 60079-27
■ Voltaje máximo de salida Uo ≤17,5 V

■ Corriente máxima de salida Io ≤380 mA

■ Potencia máxima de salida Po ≤5320 mW

■ Voltaje máximo de entrada Ui ≤17,5 V

■ Corriente máxima de entrada Ii ≤380 mA

■ Potencia máxima de entrada Pi ≤5320 mW

Inductancia/capacitancia externas Li/Ci ramal (entrada/salida):

Insignificante/≤5,00 nF

Por circuito de corriente de campo:

Insignificante/≤0,82 nF

Σ circuitos de corriente de campo:

Insignificante/≤5,00 nF

Designación del dispositivo:

■  II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

Marca del dispositivo:

■  II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb

■  II 2 (1D) G Ex ia [ia IIIC Da] IIB T4 Gb

■  II 2 (2D) G Ex ib [ib IIIC Db] IIB T4 Gb

■ Dispositivo de campo conforme a FISCO/entidad

Clase de protección
IP 67

Temperatura ambiente
De -25 a +70 °C (de -13 a +158 °F)

Material de la carcasa
Aluminio fundido con revestimiento de polvo
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Color de la carcasa
Negro/amarillo

Modo de conexión
Montaje en pared con prensaestopas de latón niquelado
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Ejemplo de uso del acoplador FF Tankbus
Figura 7: Dispositivos de campo conectados mediante acopladores FF Tankbus
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A. Concentrador del tanque Rosemount 2410
B. Tankbus (enlace)
C. Pantalla gráfica de campo Rosemount 2230
D. Transmisor de nivel Rosemount 5408
E. Transmisor de temperatura Rosemount 644
F. Acoplador FF Tankbus con terminador activo (extremo del enlace)

G. Ramal <60 m (196 ft)
H. Transmisor de temperatura de múltiples entradas Rosemount 2240S

I. Acoplador FF Tankbus
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Especificaciones del módem Rosemount 2180 fieldbus

Especificaciones generales

Protocolo
Modbus

Velocidad de transmisión
4800

Protección contra explosiones
Ninguna

Fuente de alimentación (solo se usa para RS232)
Se suministra convertidor de CA/CC (7-12 V, 50 mA)

Cable a la PC
■ RS232: 3 m (10 ft)

■ USB: 3 m (10 ft)

■ Incluido en la entrega

Protección fieldbus contra sobrevoltaje
Aislamiento galvánico y supresores de transientes

Temperatura ambiente
De 0 a +55 °C (de 32 a +130 °F)
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Especificaciones del módem Rosemount 3180 fieldbus
(Enraf)

Especificaciones generales

Protocolo
Modbus/GPU Enraf

Velocidad de transmisión
2400/1200

Compatible con
dispositivos Enraf con protocolo GPU

Protección contra explosiones
Ninguna

Fuente de alimentación
9 VCC (se incluye el convertidor de CA/CC)

Cable a la PC
RS232

Control de ganancia de señal mediante jumpers internos
■ 10 % (predeterminado)

■ 35 %

■ 100 %

Temperatura ambiente
De 0 a +55 °C (de 32 a +130 °F)
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Especificaciones del interruptor de seguridad

Especificaciones mecánicas

Cuerpo y tapa
Aleación de aluminio de bajo contenido de cobre, completa con orejas de sujeción a la pared

Empaques
Silicona resistente a ácidos, hidrocarburos y altas temperaturas ubicada entre el cuerpo y la cubierta

Palanca de control
Aleación de aluminio revestido

Etiqueta de certificación
Adhesivo adherido a la superficie externa

Distintivo
Aluminio anodizado, letras blancas sobre fondo negro

Pin y buje interno
Acero inoxidable

Tornillos
Acero inoxidable

Tornillo de tierra
M5 interno en el cuerpo y la tapa conectado por un cable de 2,5 mm²

Revestimiento
Poliéster RAL 7035 (gris claro)

Entradas roscadas
Un Ø superior e inferior de 1 in completo con un adaptador macho de 1 in y un adaptador hembra de ¾ in

Resistencia a la corrosión
Probado de acuerdo con las normas:

■ EN 60068-2-30 (ciclos de calor/humedad)

■ EN 60068-2-11 (pruebas de niebla salina)

Clase de protección
IP 66
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Especificaciones eléctricas

Interruptores
16 A, 690 V

Certificados de ubicaciones peligrosas

Europa

ATEX

I M2 Ex db I Mb

II 2 GD Ex db IIC T6, T5 Gb

Ex tb IIIC T85 °C, T100 °C Db

Certificado CESI 01 ATEX 092X ENG

Internacional

IEC Ex

II 2 GD Ex db I Mb

Ex db IIC T6, T5 Gb

Ex tb IIIC T85 °C, T100 °C Db

Certificado IECEx CES 17.0001X

Regulaciones técnicas de la Unión Aduanera (TR-CU)

TR CU

1Ex d IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T85 °C Db

Certificado B.02184
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Figuras dimensionales

Terminador FF fieldbus
Figura 8: Dimensiones del terminador FF fieldbus
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A. Área transversal del cable de 1,0 mm (0,04 in). Longitud mínima del cable de 290 mm (11,4 in).
B. FN: Rosca de NPT de ½ in

Las dimensiones están en milímetros (pulgadas).
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Acoplador FF Tankbus
Figura 9: Dimensiones del acoplador FF Tankbus

122 (4,8)

64 (2,5)

36 (1,4) 45 (1,8)

17
3,

5 
(6

,8
)

18
5,

5 
(7

,3
)

20
7 

(8
,1

)

Las dimensiones están en milímetros (pulgadas).
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Módem Rosemount 2180 fieldbus
Figura 10: Dimensiones del módem Rosemount 2180 fieldbus
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Las dimensiones están en milímetros (pulgadas).
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Módem Rosemount 3180 Enraf Bus
Figura 11: Dimensiones del módem Rosemount 3180 Enraf Bus
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Las dimensiones están en milímetros (pulgadas).
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Interruptor de seguridad
Figura 12: Dimensiones del interruptor de seguridad
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Las dimensiones están en milímetros (pulgadas).
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